
mm mm mm Bar Bar mm Kg/m m REF.

6 13 3,5 20 80 50 0,14 100 3204-1880
8 15 3,5 20 80 50 0,18 100 3204-1881

10 17 3,5 20 80 75 0,21 100 3204-1882
13 21 4 20 80 100 0,29 100 3204-1883
16 25 4,5 20 80 125 0,40 50 3204-1884
19 29 5 20 80 125 0,53 50 3204-1886
25 37 6 20 80 200 0,83 50 3204-1887
32 44 6 20 70 250 0,99 30 3204-1888
38 50 6 20 70 300 1,15 30 3204-1889

EMPFOHLEN FÜR	 Hochwertiger Universalschlauch für Pressluft- und Wasserförderung, 
mit maximaler Flexibilität für praktisch jede Branche, z. B. Bergbau, Bau, 
Landwirtschaft, Fahrzeugreparatur und innerbetriebliche Anwendungen.  
Extrem hohe Temperatur- und Ozonbeständigkeit.  Auch zum Spritzen von 
hoch verdünnten Unkrautvernichtungsmitteln in der Landwirtschaft.

SEELE	 EPDM Gummi, schwarz, glatt

EINLAGEN	 Textillagen, spiralförmig

DECKE	 EPDM Gummi, glatt, mit einem extrudierten blauen Streifen in Längsrichtung

TEMPERATUR	 -40°C bis +100°C

PLATZDRUCK	 4-facher Betriebsdruck

ELEKTRISCHE LEITFÄHIGKEIT	 R < 106 Ohm

FARBSIGNIERUNG	 PREMIUM™ MULTI MASTER - 20 BAR - AIR_WATER - EPDM - DN .. Ω

Schläuche für Wasser und Luft  

PREMIUM™ MULTI MASTER
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