






SYNCHRO-POWER®

Cinghie sincrone in poliuretano a metraggio e chiuse ad anello

Cinghie ad anello

Descrizione
Lunghezza 
primitiva 

(mm)

Numero 
di denti

PU-T2.5 120 48

PU-T2.5 145 58

PU-T2.5 160 64

PU-T2.5 177 71

PU-T2.5 200 80

PU-T2.5 230 92

PU-T2.5 245 98

PU-T2.5 265 106

PU-T2.5 285 114

PU-T2.5 305 122

PU-T2.5 317 127

PU-T2.5 330 132

PU-T2.5 380 152

PU-T2.5 420 168

PU-T2.5 480 192

PU-T2.5 500 200

PU-T2.5 600 240

PU-T2.5 620 248

PU-T2.5 650 260

PU-T2.5 780 312

PU-T2.5 915 366

PU-T2.5 950 380

T2.5
Passo: 2,5 mm

Disponibili in larghezze da 6 mm, 10 mm, 
16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm e 50 mm.

Descrizione
Lunghezza 
primitiva 

(mm)

Numero 
di denti

PU-T10 260 26

PU-T10 370 37

PU-T10 400 40

PU-T10 410 41

PU-T10 440 44

PU-T10 450 45

PU-T10 500 50

PU-T10 530 53

PU-T10 560 56

PU-T10 600 60

PU-T10 610 61

PU-T10 630 63

PU-T10 660 66

PU-T10 690 69

PU-T10 700 70

PU-T10 720 72

PU-T10 730 73

PU-T10 750 75

PU-T10 780 78

PU-T10 810 81

PU-T10 840 84

PU-T10 880 88

PU-T10 890 89

PU-T10 900 90

PU-T10 910 91

PU-T10 920 92

PU-T10 950 95

PU-T10 960 96

PU-T10 970 97

PU-T10 980 98

PU-T10 1000 100

PU-T10 1010 101

PU-T10 1080 108

PU-T10 1100 110

PU-T10 1110 111

PU-T10 1140 114

PU-T10 1150 115

PU-T10 1210 121

PU-T10 1240 124

PU-T10 1250 125

PU-T10 1300 130

PU-T10 1320 132

PU-T10 1350 135

PU-T10 1390 139

PU-T10 1400 140

PU-T10 1420 142

PU-T10 1450 145

PU-T10 1460 146

PU-T10 1500 150

PU-T10 1560 156

PU-T10 1600 160

PU-T10 1610 161

PU-T10 1700 170

PU-T10 1750 175

PU-T10 1780 178

PU-T10 1880 188

PU-T10 1960 196

PU-T10 2250 225

Descrizione
Lunghezza 
primitiva 

(mm)

Numero 
di denti

PU-T5 150 30

PU-T5 165 33

PU-T5 180 36

PU-T5 185 37

PU-T5 200 40

PU-T5 215 43

PU-T5 220 44

PU-T5 225 45

PU-T5 245 49

PU-T5 250 50

PU-T5 255 51

PU-T5 260 52

PU-T5 270 54

PU-T5 275 55

PU-T5 280 56

PU-T5 295 59

PU-T5 305 61

PU-T5 315 63

PU-T5 330 66

PU-T5 340 68

PU-T5 350 70

PU-T5 355 71

PU-T5 365 73

PU-T5 390 78

PU-T5 400 80

PU-T5 410 82

PU-T5 420 84

PU-T5 445 89

PU-T5 450 90

PU-T5 455 91

PU-T5 475 95

PU-T5 480 96

PU-T5 500 100

PU-T5 510 102

PU-T5 525 105

PU-T5 545 109

PU-T5 550 110

PU-T5 560 112

PU-T5 575 115

PU-T5 590 118

PU-T5 610 122

PU-T5 620 124

PU-T5 630 126

PU-T5 640 128

PU-T5 650 130

PU-T5 660 132

PU-T5 675 135

PU-T5 690 138

PU-T5 700 140

PU-T5 720 144

PU-T5 725 145

PU-T5 750 150

PU-T5 780 156

PU-T5 800 160

PU-T5 815 163

PU-T5 840 168

PU-T5 850 170

PU-T5 900 180

PU-T5 940 188

PU-T5 990 198

PU-T5 1075 215

PU-T5 1100 220

PU-T5 1215 243

PU-T5 1315 263

PU-T5 1380 276

Disponibili in larghezze da 6 mm, 10 mm, 16 mm, 
20 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm e 75 mm.

Disponibili in larghezze da 10 mm, 16 mm, 
20 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm e 75 mm.

T5
Passo: 5 mm

T10
Passo: 10 mm



SYNCHRO-Power®ower®

Cinghie sincrone in poliuretano a metraggio e chiuse ad anello

Cinghie ad anello

Descrizione
Lunghezza 
primitiva 

(mm)

Numero 
di denti

PU-AT5 225 45

PU-AT5 255 51

PU-AT5 275 55

PU-AT5 280 56

PU-AT5 300 60

PU-AT5 340 68

PU-AT5 375 75

PU-AT5 390 78

PU-AT5 420 84

PU-AT5 455 91

PU-AT5 500 100

PU-AT5 545 109

PU-AT5 600 120

PU-AT5 610 122

PU-AT5 620 124

PU-AT5 630 126

PU-AT5 660 132

PU-AT5 720 144

PU-AT5 750 150

PU-AT5 780 156

PU-AT5 825 165

PU-AT5 975 195

PU-AT5 1050 210

PU-AT5 1125 225

PU-AT5 1500 300

AT5
Passo: 5 mm

Disponibili in larghezze da 6 mm, 10 mm, 16 mm, 
20 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm e 75 mm.

Descrizione
Lunghezza 
primitiva 

(mm)

Numero 
di denti

PU-AT10 500 50

PU-AT10 560 56

PU-AT10 610 61

PU-AT10 660 66

PU-AT10 700 70

PU-AT10 730 73

PU-AT10 780 78

PU-AT10 800 80

PU-AT10 810 81

PU-AT10 840 84

PU-AT10 890 89

PU-AT10 920 92

PU-AT10 960 96

PU-AT10 980 98

PU-AT10 1010 101

PU-AT10 1050 105

PU-AT10 1080 108

PU-AT10 1150 115

PU-AT10 1210 121121

PU-AT10 1250 125

PU-AT10 1320 132

PU-AT10 14001400 140

PU-AT10 1500 150

PU-AT10 1600 160

PU-AT10PU-AT10 1700 170

PU-AT10PU-AT10 1800 180

AT10
Passo: 10 mm

Disponibili in larghezze da 12 mm, 16 mm, 
20 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm e 75 mm.

Descrizione
Lunghezza Lunghezza 
primitiva primitiva 

(mm)

Numero 
di denti

DL-PU-T5 410 82

DL-PU-T5 460 92

DL-PU-T5 480 9696

DL-PU-T5 515 103

DL-PU-T5 590 118

DL-PU-T5 620 124

DL-PU-T5 750 150

DL-PU-T5 815 163

DL-PU-T5 860 172

DL-PU-T5 940 188

DL-PU-T5 1100 220

DL-T5
Passo: 5 mm

Disponibili in larghezze da 6 mm, 10 mm, 16 mm, 
20 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm e 75 mm.

Descrizione
Lunghezza 
primitiva 

(mm)

Numero 
di denti

DL-PU-T10 260 26

DL-PU-T10 530 53

DL-PU-T10 630 63

DL-PU-T10 660 66

DL-PU-T10 720 72

DL-PU-T10 840 84

DL-PU-T10 980 98

DL-PU-T10 1210 121

DL-PU-T10 1240 124

DL-PU-T10 1250 125

DL-PU-T10 1320 132

DL-PU-T10 1350 135

DL-PU-T10 1420 142

DL-PU-T10 1610 161

DL-PU-T10 1880 188

DL-T10
Passo: 10 mm

Disponibili in larghezze da 10 mm, 16 mm, 
20 mm, 25 mm, 32 mm e 50 mm.

Tutte le dimensioni sono disponibili da stock.

Il codice Synchro-Power® ad anello

è composto come segue:

Esempio: T10-440-50

T10 - Passo T10 10 mm

440 - Lunghezza primitiva (mm)

50 - Larghezza cinghia (mm)



Il vostro distributore:

Passo Larghezze
Lungh.
rotolo 
(m)

Senza 
trefoli

Trefoli in acciaio Trefoli in aramide

STAND. NB NT NTB STAND. NB NT NTB

T5 10, 16, 25, 32, 50, 75, 100 mm 100 • • • • • • •  •

T10 10, 16, 25, 32, 50, 75, 100, 125, 150 mm 100 • • • • • • • •

T10HB 16, 20, 25, 32, 50, 75, 100, 125, 150 mm 100 • • • •

T10HF 10, 16, 25, 32, 50, 75, 100, 125, 150 mm 100 • • • •

T10UM2 16, 20, 25, 32, 50, 75, 100, 125, 150 mm 100 • • • •

T20 25, 32, 50, 75, 100, 150 mm 50 • • • • •

AT5 10, 16, 25, 32, 50, 75, 100 mm 100 • • • • • •

AT10 16, 25, 32, 50, 75, 100, 125, 150 mm 100 • • • • • • • •

AT10HB 16, 20, 25, 32, 50, 75, 100, 125, 150 mm 100 • • • •

AT10UM2 16, 20, 25, 32, 50, 75, 100, 125, 150 mm 100 • •

AT20 25, 32, 50, 75, 100, 150 mm 50 • • • •

ATL5 10, 16, 25, 32, 50 mm 100 • • • •

ATL10 16, 25, 32, 50, 75, 100, 150 mm 100 • • • •

ATL10HF 16, 25, 32, 50, 75, 100 mm 100 • • • •

ATL20 50, 75, 100, 150 mm 50 • • • •

HTD5M 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 85, 100, 150 mm 100 • • • • • • • •

HTD8M 10, 15, 20, 25, 30, 50, 85, 100, 150 mm 100 • • • • • • • •

HTD14M 25, 40, 55, 85, 115, 170 mm 50 • • •

STD5M 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 mm 100 • • • •

STD8M 10, 15, 20, 25, 30, 50, 85, 100 mm 100 • • • •

XL 025, 031, 037, 050, 075, 100, 200 61 • • • • • • • •

L 037, 050, 075, 100, 150, 200, 400 61 • • • • • • • •

H 050, 075, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 61 • • • • • • • •

XH 100, 150, 200, 300, 400, 600 61 • • • •

F8 063, 075, 100, 150, 200, 300, 400 61 • • • • •

F12 063, 075, 100, 150, 200, 300, 400 61 •  • • • •

SYNCHRO-POWER®

Cinghie sincrone in poliuretano a metraggio e chiuse ad anello

Cinghie a metraggio

Il codice Synchro-Power® a metraggio

è composto come segue:

Esempio: PU-T10-50-100M-AR-NB

PU - Poliuretano

T10 - Passo T10 10 mm

50 - Larghezza cinghia (mm)

100M - Lunghezza rotolo (m)

AR - Trefoli in aramide

NB - Nylon sul dorso

Per informazioni specifi che sui prodotti disponibili, consultare il listino prezzi Gates 2008.

SYNCHRO-POWER®

Cinghie sincrone in poliuretano a metraggio e chiuse ad anello

STAND. = Standard

NB = Copertura dorso in nylon

NT = Denti in nylon

NTB = Denti e copertura dorso in nylon

HB = Rivestimento pesante in poliuretano

HF = Trefoli in acciaio ad alta fl essibilità

UM2 = 2 mm di rivestimento in poliuretano 85ShA

ATL = Profi lo AT con trefoli in acciaio rinforzato

Gli editori si riservano il diritto di apportare eventuali correzioni ove fosse necessario. © Gates Corporation 2008  Stampato in Belgio - 02/08.
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Il codice Synchro-Power® a metraggio

è composto come segue:

Esempio: PU-T10-50-100M-AR-NB

PU - Poliuretano

T10 - Passo T10 10 mmT10 - Passo T10 10 mm

50 - Larghezza cinghia (mm)

100M - Lunghezza rotolo (m)

AR - Trefoli in aramide

NB - Nylon sul dorso




