
Węże hydrauliczne Według norm EN / SAE

CR1 EN853 1SN

Rozmiar  DN   "   "  mm PSI MPa PSI MPa mm m kg/100m REF,

-4 6 1/4 0,52 13,2 3275 22,5 13100 90,0 100 1707 21 4CR1

-5 8 5/16 0,59 15,1 3125 21,5 12500 86,0 115 1524 26 5CR1

-6 10 3/8 0,66 16,8 2600 18,0 10400 72,0 130 1158 34 6CR1

-8 12 1/2 0,78 19,8 2325 16,0 9300 64,0 180 853 39 8CR1

-10 16 5/8 0,91 23,1 1900 13,0 7600 52,0 200 472 43 10CR1

-12 19 3/4 1,07 27,2 1525 10,5 6100 42,0 240 427 55 12CR1

-16 25 1 1,38 35,1 1250 8,7 5000 34,8 300 213 82 16CR1

ZALECANE ZASTOSOWANIA

WARSTWA WEWNĘTRZNA

Elementy wzmacniające

POWŁOKA  ZEWNĘTRZNA

ZAKRES TEMPERATUR

NORMY 

ZŁĄCZKI

OPAKOWANIE

EX

Węże powinny być najdłuższe jak to możliwe, minimalne odcinki 7,62 metra. Wąż jest 

układany na paletach w zwojach owiniętych folią i zabezpieczonych paskiem. 

Wysoko ciśnieniowe aplikacje hydrauliczne, łatwe w prowadzeniu i instalacji / ogólnego 

stosowania.

Na bazie NBR (nitrylu). 

Na bazie SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy). Zatwierdzone przez MSHA.

od -40°C do +100°C

EN 853 1SN

Jeden oplot krzyżowy żył stalowych o dużej wytrzymałości na rozciąganie. 



Węże hydrauliczne Według norm EN / SAE

CR2 EN853 2SN

Rozmiar  DN   "   "  mm PSI MPa PSI MPa mm m kg/100m REF,

-4 6 1/4 0,57 14,5 5800 40,0 23200 160,0 100 1219 33 4CR2

-5 8 5/16 0,64 16,3 5000 35,0 20000 140,0 115 1067 39 5CR2

-6 10 3/8 0,73 18,5 4800 33,0 19200 132,0 130 914 57 6CR2

-8 12 1/2 0,85 21,6 4000 27,5 16000 110,0 180 686 60 8CR2

-10 16 5/8 0,98 24,9 3625 25,0 14500 100,0 200 549 70 10CR2

-12 19 3/4 1,14 29,0 3125 21,5 12500 86,0 240 381 86 12CR2

-16 25 1 1,46 37,1 2400 16,5 9600 66,0 300 213 126 16CR2

ZALECANE ZASTOSOWANIA

WARSTWA WEWNĘTRZNA

Elementy wzmacniające

POWŁOKA ZEWNĘTRZNA

ZAKRES TEMPERATUR

NORMY 

ZŁĄCZKI

OPAKOWANIE Węże powinny być najdłuższe jak to możliwe, minimalne odcinki 7,62 metra. Wąż jest 

układany na paletach w zwojach owiniętych folią i zabezpieczonych paskiem. 

Wysoko ciśnieniowe aplikacje hydrauliczne, łatwe w prowadzeniu i instalacji / ogólnego 

stosowania.

Na bazie NBR (nitrylu). 

Na bazie SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy). Zatwierdzone przez MSHA.

od -40°C do +100°C

Dwa oploty żył stalowych o dużej wytrzymałości na rozciąganie. 

EN 853 2SN

EX



Węże hydrauliczne Według norm EN / ISO

EX1SC EN857 1SC

Rozmiar  DN   "   "  mm PSI MPa PSI MPa mm m kg/100m REF,

-4 6 1/4 0,49 12,4 3250 22,5 13050 90,0 75 1650 19 4EX1SC

-5 8 5/16 0,54 13,8 3100 21,5 12450 86,0 85 1600 21 5EX1SC

-6 10 3/8 0,63 16,0 2600 18,0 10400 72,0 90 1100 28 6EX1SC

-8 12 1/2 0,76 19,2 2300 16,0 9250 64,0 130 800 34 8EX1SC

-10 16 5/8 0,89 22,6 1850 13,0 7500 52,0 150 600 43 10EX1SC

-12 19 3/4 1,02 25,9 1500 10,5 6050 42,0 180 500 50 12EX1SC

-16 25 1 1,33 33,8 1250 8,8 5100 35,2 230 300 82 16EX1SC

ZALECANE ZASTOSOWANIA

WARSTWA WEWNĘTRZNA

Elementy wzmacniające

POWŁOKA ZEWNĘTRZNA

ZAKRES TEMPERATUR

NORMY 

ZŁĄCZKI

OPAKOWANIE
Wąż jest układany na paletach w zwojach owiniętych folią i zabezpieczonych paskiem. 

EX

Długość minimalna 3 metry, tolerancja +/- 10% dla całego opakowania

Wysoko ciśnieniowe aplikacje hydrauliczne. Elastyczne, łatwe w prowadzeniu i instalacji 

w ciasnych miejscach o trudnym dostępie.

Na bazie NBR (nitrylu).

Na bazie SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy).

Płyny hydrauliczne: od -40 do +100°C; płyny na bazie wody: od -40 do +70°C ; 
woda: od 0 do +70°C.

EN 857 1SC.  ISO 11237 1SC.

Jeden oplot krzyżowy żył stalowych o dużej wytrzymałości na rozciąganie.



Węże hydrauliczne Według norm EN / ISO

EX2SC EN857 2SC

Rozmiar  DN   "   "  mm PSI MPa PSI MPa mm m kg/100m REF,

-4 6 1/4 0,54 13,7 5800 40,0 23200 160,0 75 1650 28 4EX2SC

-5 8 5/16 0,59 15,1 5075 35,0 20300 140,0 85 1500 34 5EX2SC

-6 10 3/8 0,69 17,5 4775 33,0 19125 132,0 90 1000 41 6EX2SC

-8 12 1/2 0,83 21,0 3975 27,5 15950 110,0 130 750 56 8EX2SC

-10 16 5/8 0,94 24,0 3625 25,0 14500 100,0 170 550 64 10EX2SC

-12 19 3/4 1,09 27,8 3100 21,5 12450 86,0 200 450 81 12EX2SC

-16 25 1 1,41 35,7 2375 16,5 9550 66,0 250 275 125 16EX2SC

ZALECANE ZASTOSOWANIA

WARSTWA WEWNĘTRZNA

Elementy wzmacniające

POWŁOKA ZEWNĘTRZNA

ZAKRES TEMPERATUR

NORMY 

ZŁĄCZKI

OPAKOWANIE
Wąż jest układany na paletach w zwojach owiniętych folią i zabezpieczonych paskiem. 

EX

Długość minimalna 3 metry, tolerancja +/- 10% dla całego opakowania

Wysoko ciśnieniowe aplikacje hydrauliczne.  Elastyczne, łatwe w prowadzeniu i instalacji 

w ciasnych miejscach o trudnym dostępie.

Na bazie NBR (nitrylu).

Na bazie SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy).

Płyny hydrauliczne: od -40 do +100°C; płyny na bazie wody: od -40 do +70°C ; 
woda: od 0 do +70°C.

EN 857 2SC.  ISO 11237 2SC.

Dwa oploty krzyżowe żył stalowych o dużej wytrzymałości na rozciąganie.
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